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GRUNDFOS DTS100



浜松本社 〒 431-2103 静岡県浜松市北区新都田1-2-3 TEL (053) 428-4760 FAX (053) 428-5005
東部支店 〒 141-0022 東京都品川区東五反田1-6-3  いちご東五反田ビル6F TEL (03) 5448-1391 FAX (03) 5448-9619
西部支店 〒 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5-14-5 ニッセイ新大阪南口ビル10F TEL (06) 6309-9930 FAX (06) 6309-9931
中部支店・MIビジネスセンター 〒 461-0002 愛知県名古屋市東区代官町16-17 アーク代官町ビルディング3F TEL (052) 939-1505 FAX (052) 939-1507
設備用ポンプ事業部 〒 141-0022 東京都品川区東五反田1-6-3  いちご東五反田ビル6F TEL (03) 5448-1445 FAX (03) 5448-9619
仙台営業所 〒 981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央1-47-1 アコーズ泉中央1F TEL (022) 772-9685 FAX (022) 218-7059
北信越営業所 〒 940-1151 新潟県長岡市三和2-10-20 TEL (0258) 36-5933 FAX (0258) 34-6255
九州営業所 〒 812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵3-13-10 スピリッツ福岡 TEL (092) 476-3029 FAX (092) 476-3069
その他営業拠点 小山、広島、熊本

http://jp.grundfos.com/
※カタログ内容は、改良のため予告なく変更することがあります。

※お問合せは下記弊社営業拠点、もしくは取扱い販売店までお願いいたします。 ● 販売店

型式コード

外形寸法図

※オプション部品については別途お問い合わせください。
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メーカー トーケミ
型　式 TXS-100
空質量 約18 [kg]
液比重 1.3以下
色　調 アイボリー
材　質 PE
容　量 120 [ℓ]

DTS100V-DDC6-10A-PVC/V-SAV DTS100E-DDC6-10A-PP/E-SAE
DTS100V-DDE6-10B-PVC/V-SAV DTS100E-DDE6-10B-PP/E-SAE
標準インジェクションユニット PVC/V/C 標準インジェクションユニット PP/E/C
吸込用ホース  PVC Ø4×9 [mm]  塩ビブレードホース 0.6 [m] （タンクに組付け出荷）
吐出用ホース  PVC Ø4×9 [mm]  塩ビブレードホース 3 [m]
エア抜き用ホース  PVC Ø4×6 [mm]  透明塩ビホース 2 [m]

型　式

標準付属品

タンク仕様

DTS100V DDC 6-10 A PVC/V SAV---

薬注ポンプタンクセット　　 DTS100V タンク容量120ℓ、ガスケット材質 FKM、接続ホース径 φ4×9mm   
DTS100E タンク容量120ℓ、ガスケット材質 EPDM、接続ホース径 φ4×9mm   

スマートデジタル
定量ポンプシリーズ

DDA
DDC
DDE

ポンプヘッド／ガスケット材質 PVC/V ポンプヘッド･･･PVC、ガスケット･･･FKM、DTS100Vの場合に必ず選択    
PP/E ポンプヘッド･･･PP、ガスケット･･･EPDM、DTS100Eの場合に必ず選択    

コントロールバリアント B DDEに適用 
A・AR DDCに適用（ARはオプション）
AR・FCM DDAに適用（いずれもオプション）

標準付属品： SAV 標準インジェクションユニット（チャッキ弁） PVC/FKM×1個、吐出用塩ビブレード ホース
 φ4×9mm×3m、エア抜き用透明塩ビホース φ4×6mm×2m　　※DTS100Vの場合に標準付属         
SAE 標準インジェクションユニット（チャッキ弁） PP/EPDM×1個、吐出用塩ビブレード ホース
 φ4×9mm×3m、エア抜き用透明塩ビホース φ4×6mm×2m　　※DTS100Eの場合に標準付属         

ポンプ能力  最大吐出量 17ℓ/h、最大圧力 1.6MPa（ただし材質PVCは1.0MPaが最大）
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